Technisches Datenblatt
Dachleitungshalter 55 mm

Artikelnummer: 5218314

« geeignet zum direkten Aufkleben auf Flachdachern
« Leitungshalter aus Polyamid

« Unterteil aus Stahl, tauchfeuerverzinkt

* Unterteil @ 100 mm

Artikelnummer 5218314

Typ 165 NBK 55
Bezeichnung 1 Dachleitungshalter
Hersteller OBO

Dimension 55mm

Werkstoff Polyamid

Kleinste VK-Einheit 75

Mengeneinheit Stiick

Gewicht 13,54 kg
Gewichtseinheit kg/100 St.

1 OBO | 17.05.2024
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J Maf H 55 mm
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Anwendung Flachdach
Befestigungsart Leiter mit Klemmschelle
Leiter-Durchmesser max. 10
Leiter-Durchmesser min. 8

Montageart klebbar
Montagehdéhe 55 mm

Passung Rd 8-10 mm
Werkstoff des Halters Kunststoff
Werkstoff des Tragers Stahl, feuerverzinkt
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