Technisches Datenblatt
StoBstellenleiste

Art.-Nr. 7070233

StoBstellenleiste in breiter Ausfiihrung fiir den Einsatz in allen Kabelrinnen und
Weitspannkabelrinnen.

Inklusive anteiligem Befestigungsmaterial.

FS bandverzinkt

Produkttext Lieferumfang

Die Anzahl der mitgelieferten Flachrundschrauben M6 ist fiir den Einsatz zum
Funktionserhalt bei Breite 100 mm auf 4 Stiick, und bei den Breiten 200 mm und 300 mm
auf 6 Flachrundschrauben zu ergdnzen.

Art-Nr.

Typ
Bezeichnung 1
Bezeichnung 2

7070233

SSLB 600 FS
StoBstellenleiste

breit, mit 6 Befestigungen

Dimension B600mm
Werkstoff Stahl
Werkstoff Kiirzel St

Oberfldche bandverzinkt
Oberfldche nach DIN DIN EN 10346
Oberfldche Kirzel FS

Kleinste VK-Einheit (VG) 20 Stiick

Gewicht 58,00 kg/100 St.

7 Lange 600,00 mm
~ Breite 585,00 mm
) il . Breite 24,00in
0;0.0 000000 O O|Hhe 400 mm
" Seitenhohe 35,00 mm
n MaB B 600,00 mm
00 DO OO OO O D O | Ausfinrung StoBstellenleiste
T “ Anzahl 6,00 St.
LZ_'.:J Schrauben
Blechstarke 1,50 mm
B Geeignet fiir Kabelrinne ]
Geeignet fiir Gitterrinne O
Geeignet fiir Kabelleiter O
Geeignet fiir Funktionserhalt O
Gelenkverbinder horizontal O
Gelenkverbinder vertikal 0
Rostfreier Stahl, gebeizt O
Verbindungsart Schraubverbinder
Weitspann-Ausfiihrung ]
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