Technisches Datenblatt
Vertikalkriummer, 2-ziligig, Kanalhohe 28 mm

Artikelnummer: 7400633

Vertikalkrimmer (2-teilig) zur vertikalen Richtungsdnderung von estrichiiberdeck-
ten Unterflur-Installationskanalen (Wandanschliisse, Einspeisungen).

FS bandverzinkt

Artikelnummer 7400633

Typ KV2 25028-2
Bezeichnung 1 Vertikalkrimmer
Bezeichnung 2 2-ziigig fiir EUK-2
Hersteller OBO

Dimension 330x177,7x177,7
Werkstoff Stahl

Oberflache bandverzinkt
Oberflachennorm DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit 1

Mengeneinheit Stiick

Gewicht 95,41 kg
Gewichtseinheit kg/100 St.
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Technisches Datenblatt
Vertikalkriummer, 2-ziligig, Kanalhohe 28 mm

Artikelnummer: 7400633

Lange 178 mm
Breite 250 mm
s Hohe 28 mm
b ﬁ MaR a 110 mm
MaR b 140 mm
MaR h 28 mm

Anzahl der festen Trennwande 1
Anzahl der Zlige 2 St.

Geeignet fur estrichblindigen ge- | nein
schlossenen Unterflurkanal

Geeignet fir estrichliberdeckten | ja

Unterflurkanal

Kanalbreite min. 250 mm
Kanalhéhe min. 28 mm
Querschnitt Zug a 2701 mm?
Querschnitt Zug b 3483 mm?
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