Technisches Datenblatt
Rundkopfanker MMS-plus P 7,5x75, mit Panhead, aus Edel-

stahl A4
Artikelnummer: 3498274

Edelstahl-Schraubanker zur direkten Montage ohne Diibel in gerissenem und un-
gerissenem Beton sowie Mauerwerk. Mit Rundkopf fiir universelle Befestigungen
in Feuchtraumen und AufRenbereichen. Torx-Antrieb T30.

Gemal EAD gepriiftes, CE-gekennzeichnetes Bauprodukt mit Europaisch Tech-
nischer Bewertung (ETA) und Anwendbarkeitsnachweis. Tragfahigkeiten unter
Brandbelastung bis zur Feuerwiderstandsklasse R120 nachgewiesen.

. Edelstahl, rostfrei

Artikelnummer 3498274

Typ MMS+ P 7.5x75 A4
Bezeichnung 1 Rundkopfanker
Bezeichnung 2 mit Panhead
Hersteller OBO

Dimension 7,5x75mm
Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4401
Kleinste VK-Einheit 50

Mengeneinheit Stiick

Gewicht 1,9 kg
Gewichtseinheit kg/100 St.
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— Abmessung 7,5x75
Lénge 75 mm
MaR L 75 mm

75

Ausflihrung Dubel/Nagel/Schrau- | Spiraldibel
ben

Bohrungsdurchmesser min. 6 mm
Kopfdurchmesser 14,5 mm
Kopfform sonstige
Schraubsystem Torx
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