Technisches Datenblatt
Bohrschablone fuir Kanal mit Burstenleiste

Artikelnummer: 7403883

Bohrschablone fiir das bauseitige Bohren von Lochungen. Mit der Schablone
kénnen folgende Lécher angezeichnet werden.
- Verbinderlochungen fiir StoRstellenverbinder
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- Befestigungslochungen fiir Endstlicke
- Montagelochungen fiir Stiitzelemente

- Befestigungslochungen fiir Rastelemte im Deckel

. Stahl

FS bandverzinkt

Artikelnummer 7403883

Typ OKB BS BL
Bezeichnung 1 Bohrschablone
Bezeichnung 2 fur Kanal mit Birstenleiste
Hersteller OBO
Werkstoff Stahl
Oberflache bandverzinkt
Oberflachennorm DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit 1
Mengeneinheit Stiick

Gewicht 97,1 kg
Gewichtseinheit kg/100 St.
Abdeckung Montagedffnung nein

Art des Zubehors sonstige
Bodenblech ja

Bodenpflege trocken
Deckelbefestigung rastend nein
Dichtungseinbaumdglichkeit nein
Entkoppelbar ja
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Geeignet fiir Dehnungsfuge nein

Geeignet fur estrichbiindigen ge- | nein
schlossenen Unterflurkanal

Geeignet fiir estrichblindigen offe- ja
nen Unterflurkanal

Geeignet fiir estrichiiberdeckten | nein

Unterflurkanal

Mindestestrichhéhe 85
Mit Anschlussoéffnung nein
Mit Potentialausgleich nein
Mit Uberstand ja
Nivellierbereich min. 0 mm
Oberteil abnehmbar ja
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