Technisches Datenblatt
Nivellierbare Kassette fiuir Tubus, RKFR, Edelstahl

Artikelnummer: 7409422

Nivellierbare Kassette der NenngrofRe R4 fir Tubus fir den Einbau von Installati-
onsgeraten in trocken oder nass gepflegten FuBbdden im Innenbereich.
Nivellierbare Kassette mit Tubus, 2-zlgig. Es kénnen 2 Abdeckplatten APMT2 in-
stalliert werden. Fiir den Einbau von 2 Universaltragern UT3 fir 4 Einzel-Installa-
tionsgerate mit Tragering/Tragebuigel oder 6 Modul 45-Geréte.

& CE€

A2 Edelstahl, rostfrei

Artikelnummer 7409422

Typ RKFR2 4 V20
Bezeichnung 1 Runde Kassette
Bezeichnung 2 fur Tubus
Hersteller OBO
Dimension @215mm
Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4301
Kleinste VK-Einheit 1
Mengeneinheit Stiick

Gewicht 220 kg
Gewichtseinheit kg/100 St.
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Artikelnummer: 7409422

Anzahl der einbaubaren Gerate |6

Anzahl der Geratebecher 2

Anzahl der Leitungsauslasse 1

Ausfiihrung rund

Ausflihrung Leitungsauslass Versenkbarer Tubus
Bodenpflege nass

Entkoppelbar nein

FuRbodenhéhe max. 155 mm
FuBbodenhéhe min. 110 mm

Geeignet fiir Doppelbodeneinbau | ja
Geeignet fiir Hohlbodeneinbau | ja

Geeignet fiir Unterflurdose 250/350
Geratetrager zur Aufnahme von | ja
Geratebechern

NenngroRe fiir Gerateeinbauein- | R4

heiten

Nivellierbereich max. 155 mm
Nivellierbereich min. 110 mm
Schutzart (IP) im genutzten Zu- | IP20

stand

Schutzart (IP) im ungenutzten Zu-| IP40

stand

Schutzgrad IK-Code IK10
Schwerlastausfiihrung nein

Typ des Einbausystems uT3
Vertikale Last, groRe Flache bis 10.000 N
Vertikale Last, kleine Flache bis 3.000 N
Zulassungen VDE
Bodenbelagdicke 20 mm
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