Technisches Datenblatt
Kabelrinne SKS-Magic® 60 FT

Artikelnummer: 6059483

Kabelrinne mit integriertem Schnellbefestigungssystem. Die Nutzlange der Ka-
belrinne betragt 3.000 mm.

Die Kabelrinne verfiigt Giber eine durchgangige Seitenlochung von 7 x 20 mm fir
die Installation zusatzlicher Verbindungs- und Montagebauteile.

Ab Kabelrinnenbreite 200 mm mit 30% Lochanteil, nach VdS Richtlinie 2092 zum
Einsatz unter Sprinkleranlagen geeignet.

Der durchgéngige Potentialausgleich ist ohne Zusatzbauteile gewahrleistet.

Die Kabelrinne ist gepriift fiir die Montage oberhalb abgehangter Brandschutzde-
cken (Rinnenbreiten 100 - 600 mm).

Die Montageausfiihrung und -parameter entsprechen den gliltigen Zertifikaten.

Weitere Informationen finden Sie im Katalog flir Brandschutz-Systeme.
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. Stahl
. tauchfeuerverzinkt

Artikelnummer 6059483

Typ SKSM 650 FT
Bezeichnung 1 Kabelrinne SKSM
Bezeichnung 2 gelocht, mit Schnellverbindung
Hersteller OBO

Dimension 60x500x3050
Werkstoff Stahl

Oberflache tauchfeuerverzinkt
Oberflachennorm DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit 3

Mengeneinheit Meter

Gewicht 538,295 kg
Gewichtseinheit kg/100 m
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B Lénge 3.050 mm
Breite 500 mm
= Hohe 60 mm
Blechstarke 1,5 mm
MaR B 500 mm
MaR L 380 mm
Maf x 396 mm
MaR y 462 mm
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Ausflihrung Verbinder integrierter Verbinder
Befestigungsart Montage-System | Boden Decke Wand
Begehbar nein
Funktionserhalt nein
Mit Oberteil nein
Montagelochung im Boden ja
NATO Lochbild nein
Nutzquerschnitt 298 cm?
Nutzquerschnitt 29800 mm?
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung ja
Weitspann-Ausfihrung nein
Magnetische Schirmdéampfung mit 50 dB
Deckel
Magnetische Schirmdampfung 20 dB
ohne Deckel
Belastungstesttyp nach IEC Typll
61537
f‘rt des Verbinders Kabeltragsys- | Klickbefestigung
em
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einsetzbare Stiitzabstédnde min.
einsetzbare Stiitzabstande max.
Stitzabstand 1,5m
Stiitzabstand 2,0m
Stitzabstand 2,5m
Stitzabstand 3,0m

Belastungsdiagramm Kabelrinne Typ SKSM 60

Stiitzweite in m

000

2,6 kN/m
1,8 kN/m
1,2 kN/m
0,8 kN/m

Zulassige Kabelrinnen-/-leiterbelastung in kN/m ohne Mannlast

Holmdurchbiegung in mm bei zuléssig kN/m
Belastungsschema beim Prifverfahren
Belastungskurve mit Kabelrinne/-leiterbreite in mm

Holmdurchbiegungskurve je nach Stiitzweite



