Technisches Datenblatt
90°-Bogen mit Z-Sprosse A4

Artikelnummer: 7099060

90° Bogen fir Schiffsbau-Kabelleiter Typ SLZ mit der Seitenhohe 40 mm, mit
eingeschweilten, gelochten Z-Sprossen.
Verbinder sind anteilig separat zu bestellen.

Artikelnummer 7099060

Typ SLZB 90 100 A4
Bezeichnung 1 Bogen 90°
Bezeichnung 2 mit Z-Sprosse
Hersteller OBO

Dimension B110mm

Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4571
Oberflache blank, nachbehandelt
Oberflachennorm

Kleinste VK-Einheit 1

Mengeneinheit Stiick

Gewicht 227,9 kg
Gewichtseinheit kg/100 St.

1 OBO | 13.06.2024



Technisches Datenblatt
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Breite 100 mm
= —1 Hohe 40 mm

300

300 110
Abbiegung (Winkel) 90°
Ausfiihrung der Sprossen Profil gelocht
Ausfiihrung des Seitenholms flaches Profil
Ausfiihrung Verbinder ohne Verbinder
Funktionserhalt nein
Richtungsanderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt ja
Scharnierend nein
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausfiihrung nein
Holmstarke 5mm
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