Technisches Datenblatt
Wand,- Boden- und Deckenhalter mit 3 Lochern A2

Artikelnummer: 1123195

Der Wand,- Boden,- und Deckenhalter kann idealer Weise als Konsole fiir die
Wand,- Boden,- und Deckenmontage verwendet werden.

Auch geeignet fir Stander- und Rahmenkonstruktionen in Verbindung mit den
Montageschienen MS4141.
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Artikelnummer 1123195

Typ WBDHE 41 A2
Bezeichnung 1 Wandhalter
Bezeichnung 2 Kombi MS 41
Hersteller OBO

Dimension 134x110x102
Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4301
Oberflache blank, nachbehandelt
Oberflachennorm

Kleinste VK-Einheit 10

Mengeneinheit Stiick

Gewicht 73 kg
Gewichtseinheit kg/100 St.
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Lange 102 mm
Breite 134 mm
Hoéhe 110 mm
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Ausflihrung gelocht
Lochgrofe 25 x 11 mm
Materialstarke 5 mm
Profilform C-Profil
Schlitzweite 22 mm
Statischer Wert A 2,97 cm?
Statischer Wert ly 6,05 cm
Statischer Wert Iz 9,01 cm
Statischer Wert Wy 2,91 cm?
Statischer Wert Wz 4,4 cm?
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