Technisches Datenblatt
Hammerkopfschraube A4

Artikelnummer: 1148080

Hammerkopfschraube zur Verwendung mit Profilschienen CM3015, CM3518 und
AM3518

17

Edelstahl, rostfrei

blank, nachbehandelt

Artikelnummer 1148080

Typ ACMHB M8x30 A4
Bezeichnung 1 Hammerkopfschraube
Bezeichnung 2 fir Profilschienen Mittel
Hersteller OBO

Dimension M8x30mm

Werkstoff Edelstahl, rostfrei
Oberflache blank, nachbehandelt
Oberflachennorm

Kleinste VK-Einheit 50

Mengeneinheit Stlick

Gewicht 3,45 kg
Gewichtseinheit kg/100 St.

1 OBO | 14.05.2024
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4 Lange 33,5 mm

y 5 Breite 16 mm
Héhe 5 mm
MaR L 30 mm
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Geeignet fiir Montageschiene ja
Gewinde M 8 x 30mm
Gewinde metrisch 8
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