Technisches Datenblatt
HW Hohlwand-Geratedose 61, CEE/PERILEX, mit Dichtring

Artikelnummer: 2003819

CEE/PERILEX-Hohlwand-Geratedose mit Dichtring, fir den Einsatz in Hohlwan-
den mit einer Einbautiefe von mindestens 61 mm und einer Plattenstarke von 5 -
40 mm.

« 2 Schraubdome

« Gerateschrauben, Klemmlaschen

* 3 Kombi-Rohreinfiihrungen @ 20 und 25 mm

« 3 Einfihrungen fir NYM-Leitungen 3 x 2,5 mm? oder 5 x 1,5 mm?

« 2 Einflhrungen fiir NYM-Leitungen 5 x 2,5 mm? oder 7 x 1,5 mm?

« 1 Einfihrung fir NYM-Leitungen 3 x 1,5 mm?

Geprift nach DIN EN 60670-1, DIN EN 60670-22 und DIN 49073-1.
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Artikelnummer 2003819

Typ HG 61-AD-IP
Bezeichnung 1 HW Geratedose
Bezeichnung 2 fir CEE/PERILEX mit Dichtung
Lieferbar ab 01.10.2021
Hersteller OBO

Dimension @74mm, H61mm
Farbe orange
Werkstoff Polypropylen
Kleinste VK-Einheit 10
Mengeneinheit Stiick

Gewicht 3,29 kg
Gewichtseinheit kg/100 St.
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Anzahl der Einflihrungen 9

Anzahl der Einsatze 1

Art der Einflihrung_ NYM Leitungen und Rohre
Art der Gehausedurchfiihrung Ausbrechéffnung
Ausfiihrung Einzel

Bauform Gerate-Verbindungsdose
Befestigung der Gerate Schrauben

Deckel ohne

Deckelbefestigung Schrauben
Deckelschraubenabstand 67 mm

flammwidrig nach VDE 0471/IEC 60695-2-11, Priftemperatur 850°C
Form rund
Fraslochdurchmesser 74 mm

fur Rohrdurchmesser 20/25 mm

Geeignet fiir Plattenstérke max. |40 mm
Geeignet fur Plattenstarke min. | 5 mm

Halogenfrei ja
Kombi-Einfiihrungen @ 20 / 25 3
mm
Leitungseinfiihrungen 3 x 1,5 1
mm?
Leitungseinfiihrunzgen 3x25 3

mm?/5x 1,5 mm

Leitungseinfiihrungen 5 x 2,5 2
mm?2/7 x 1,5 mm?

Mit Schrauben ja
Nennquerschnitt max. 2,5 mm?
Nennquerschnitt min. 1,5 mm?
Schlagfest ja
Schutzart 1P34
Stutzen ohne
Luftdicht nein
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Bemessungsspannung 400 V
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