Technisches Datenblatt

Aluminium-Muffe, ohne Gewinde

Artikelnummer: 2046026

Zubehorteil: Steckmuffe, fir die Verbindungen zwischen Elektroinstallationsroh-
ren. Mit gratfreier Innenwand.
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. Aluminium

Artikelnummer 2046026

Typ SV40W ALU
Bezeichnung 1 Aluminiumverbindungsmuffe
Bezeichnung 2 ohne Gewinde
Hersteller OBO
Dimension J40mm
Werkstoff Aluminium
Kleinste VK-Einheit 20
Mengeneinheit Stiick

Gewicht 4 kg
Gewichtseinheit kg/100 St.
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Technisches Datenblatt

Aluminium-Muffe, ohne Gewinde

Artikelnummer: 2046026

Lange 70 mm
MaR D 43 mm
MaR d 40,2 mm
MaR L 70 mm
MaR | 35 mm
MaR M 40
MaR t 1,4 mm
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Ausflihrung Steck
fir Rohrdurchmesser 40 mm
Grole 40
Halogenfrei ja
Mit Inspektionséffnung und De- | nein
ckel
Oberflache gebirstet nein
Oberflache poliert nein
Temperatureinsatzbereich max. | 250 °C
Temperatureinsatzbereich min. -45°C
Zweiteilig nein

2 OBO | 15.05.2024



