Technisches Datenblatt
Nagelanker N-K mit Nagelkopf, V4A

Artikelnummer: 3498393

Der Nagelganker N ist einsetzbar fur Mehrfachbefestigungen nichttragender Sys-
teme im Innen- und Auenbereich in gerissenen und ungerissenen Beton und
verbindet die Vorteile eines Bolzenankers mit einer noch einfacheren Montage.
Der Nagelanker braucht nur in das Bohrloch eingeschlagen werden. Bei Auftre-
ten der Belastung spreizt der Nagelanker selbststandig und verankert sich im
Bohrloch.

Europaisch Technische Zulassung ETA-11/0240, inklusive charakteristischer
Werte unter Brandeinwirkung bis Feuerwiderstandsdauer R 120.

Artikelnummer 3498393

Typ N-K 6-5/44 A4
Bezeichnung 1 Nagelanker N-K
Bezeichnung 2 mit Nagelkopf
Hersteller OBO

Dimension 6x44mm
Werkstoff Edelstahl, rostfrei
Oberflache blank, nachbehandelt
Oberflachennorm

Kleinste VK-Einheit 50
Mengeneinheit Stiick

Gewicht 1,1 kg
Gewichtseinheit kg/100 St.
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Lange 44 mm
MaR D min. 13 mm
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Ausfiihrung Einschlag
Befestigungsvorrichtung sonstige
Bohrlochtiefe 40 mm
Bohrungsdurchmesser min. 6 mm

Klemmstarke 5mm
Selbstbohrend nein

Zulassungen vorhanden ja

Geeignet fur Baustoff Beton

Montageart Diibel, Anker Durchsteckmontage
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