Technisches Datenblatt
StofRRstellenverbinder A2

Artikelnummer: 6016574

StoRstellenverbinder flr Gitterrinne Typ SGR.

Inklusive Schraube FRS M8 x 20 mit Kombimutter.

Abb. Positionierung und Anzahl der Gitterrinnenverbinder.
50-150mm = 2 Stlick

200-300mm = 3 Stiick

400-450mm = 4 Stilck

500-600mm = 5 Stiick

A2 Edelstahl, rostfrei

. blank, nachbehandelt

Artikelnummer 6016574

Typ GUV 6 A2
Bezeichnung 1 U-Verbinder
Bezeichnung 2 fur Gitterrinne
Hersteller OBO

Dimension 24x28x30

Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4301
Oberflache blank, nachbehandelt
Oberflachennorm

Kleinste VK-Einheit 20

Mengeneinheit Stiick

Gewicht 4,154 kg
Gewichtseinheit kg/100 St.
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Abmessung 24 x 28
Lénge 24 mm

8 Breite 28 mm
Breite 1,1in

v Hoéhe 30 mm
Hohe 1,18 in
M8
&
28

Funktionserhalt nein
Geeignet fiir Gitterrinne ja
Geeignet fiir Kabelleiter nein
Geeignet fiir Kabelrinne nein
Gelenkverbinder horizontal nein
Gelenkverbinder vertikal nein
Passend fur Gitterrinnendraht 6 mm
min.
Rostfreier Stahl, gebeizt ja
Verbindungsart Schraubverbinder
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