Technisches Datenblatt
Drehriegel

Artikelnummer: 6065016

Drehriegel zur nachtraglichen oder zusatzlichen Montage.
Einseitiger Drehriegel. Einsetzbar fiir Deckelbreite 100 - 600 mm.
Je nach Deckelausfiihrung variiert das MaR B wie folgt:

DRL /DRLU =27 mm

DBKR =27 mm

WDRL =38 mm

WKLD =58 mm

‘A2 Edelstahl, rostfrei

. blank, nachbehandelt

Artikelnummer 6065016

Typ DRL H S A2
Bezeichnung 1 Drehriegel
Bezeichnung 2 fur Deckel

Hersteller OBO

Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4301
Oberflache blank, nachbehandelt
Oberflachennorm

Kleinste VK-Einheit 20

Mengeneinheit Stiick

Gewicht 3,26 kg
Gewichtseinheit kg/100 St.

Geeignet fiir Gitterrinne nein

Geeignet fiir Kabelleiter ja

Geeignet firr Kabelrinne ja

Rostfreier Stahl, gebeizt ja

1 OBO | 14.06.2024



