Technisches Datenblatt
Kabelleiter LG 60, 6 m VS A2

Artikelnummer: 6208709
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Kabelleiter mit gelochtem Seitenholm in der Seitenhéhe 60 mm mit eingeniete-
ten, nach oben offenen C-Profil-Sprossen (Ausfiihrung VS).
Die Kabelleiter wird in zusammengeklappter Ausflihrung geliefert.

Die passende Bugelschelle Typ 2056 finden Sie im Abgriff Steigeleiter-Systeme.
Magnetische Schirmdampfung ohne Deckel 10 dB, mit Deckel 15 dB.

A2 Edelstahl, rostfrei

. blank, nachbehandelt

Artikelnummer
Typ
Bezeichnung 1
Bezeichnung 2
Hersteller
Dimension
Werkstoff
Oberflache
Oberflachennorm
Kleinste VK-Einheit
Mengeneinheit
Gewicht
Gewichtseinheit

6208709

LG 650 VS6 A2
Kabelleiter

gelocht, mit VS-Sprosse
OBO

60x500x6000

Edelstahl, rostfrei 1.4301
blank, nachbehandelt

6

Meter
332,4 kg
kg/100 m
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Kabelleiter LG 60, 6 m VS A2

Artikelnummer: 6208709

Abmessung 60x500x6000
Lange 6.000 mm
500 8 Lange 6.000 ft
Breite 500 mm
Hohe 60 mm
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Ausfiihrung der Sprossen Profil gelocht
Ausfiihrung des Seitenholms flaches Profil
Befestigung der Sprosse blindgenietet
Funktionserhalt nein
Nutzquerschnitt 248 cm?
Nutzquerschnitt 24800 mm?
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung ja
Sprossenabstand 300 mm
Weitspann-Ausfiihrung nein
Holmstérke 1,5 mm
einsetzbare Stiitzabstande min. | 1,5m
einsetzbare Stitzabstdnde max. |4 m
Stitzabstand 1,5m 3,1 kN/m
Stitzabstand 2,0m 2,25 kKN/m
Stitzabstand 2,5m 1,5 kN/m
Stitzabstand 3,0m 1,1 kN/m
Stitzabstand 3,5m 0,75 kN/m
Stutzabstand 4,0m 0,45 kN/m
(4] Belastungsdiagramm Kabelleiter Typ LG 60 VS

Zulassige Kabelrinnen-/-leiterbelastung in kN/m ohne Mannlast

Stiitzweite in m

Holmdurchbiegung in mm bei zuldssig kN/m
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