Technisches Datenblatt
Installationssaule, Typ 1ISS130130

Artikelnummer: 6289407

Installationsséule Boden/Decke aus Aluminium (Oberflache eloxiert oder Pulver-
beschichtet in RAL 9010) mit zwei 76,5-mm-Systemé&ffnungen zur Aufnahme von
Gerateeinbaudosen der Serie 71GD.

Die Installationssaule ist mit einer innenliegenden Spannvorrichtung ausgestat-
tet, die ein komfortables Verspannen zwischen Boden und Decke ermdglicht.
Durch ein ausfahrbares Teleskop betragt der Spannbereich 3015 mm - 4500
mm. Kabel und Leitungen lassen sich sowohl durch das Teleskop-Vierkantrohr
als auch direkt von unten oder oben in das Hauptprofil einfiihren.

Der Einbaubereich fiir Schalt- und Steckgerate ist abh&ngig von der Lénge des

ausgefahrenen Teleskops, betragt aber (vom Boden beginnend) mindestens 1 m
je Systemoffnung.

Die Installationssaule entspricht den Anforderungen der DIN EN 50085.

Artikelnummer 6289407

Typ 1ISS130130RW
Bezeichnung 1 Installationsséule
Bezeichnung 2 Boden/Decke
Hersteller OBO

Dimension 3000x130x130
Farbe reinweill; RAL 9010
Werkstoff Aluminium
Kleinste VK-Einheit 1

Mengeneinheit Stiick

Gewicht 1600 kg
Gewichtseinheit kg/100 St.
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Lange 3.000 mm
Breite 130 mm
Hoéhe 130 mm

|

15-1500

3000

Anzahl der einsetzbaren Oberteilel 2
Anzahl der Zlige 2 St.

2 OBO | 18.05.2024



Technisches Datenblatt
Installationssaule, Typ 1ISS130130

Artikelnummer: 6289407

Ausflihrung doppelseitig
Befestigungsart spannen
Bodenmontage ja
Deckenmontage ja
Durchgehendes Profil ja
Halogenfrei ja
Héhenausgleich max. 1500 mm
Hdéhenausgleich min. 15 mm
Kabeleinfiihrung oben/unten
Oberteilbreite 76,5 mm
Ortsveranderlich nein
Saulenform quadratisch
Séaulenh6he max. 4500 mm
Saulenhdhe min. 3015 mm
Verstellbar ja
Vorverdrahtet nein
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