Technisches Datenblatt
90°-Bogen 110 FS

Artikelnummer: 7001940

FS bandverzinkt

Artikelnummer
Typ
Bezeichnung 1
Bezeichnung 2
Hersteller
Dimension
Werkstoff
Oberflache
Oberflachennorm

Kleinste VK-Einheit

Mengeneinheit
Gewicht
Gewichtseinheit

Breite
Breite
Hoéhe
Hoéhe
MaR B
MaR R

B + 255

1 OBO | 22.06.2024

Bogen 90°, horizontal, furr alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhéhe 110 mm.
Befestigungsmaterialien sind separat zu bestellen.

7001940

RB 90 140 FS
Bogen 90°
horizontal, runde Bauform
OBO

110x400

Stahl
bandverzinkt
DIN EN 10346
1

Stlick

540 kg

kg/100 St.

16 in
110 mm
4in
400 mm
150 mm
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90°-Bogen 110 FS

Artikelnummer: 7001940

Abbiegung (Winkel) 90°
Ausflihrung Verbinder ohne Verbinder
Funktionserhalt nein

Mit Oberteil nein
Montagelochung im Boden nein

NATO Lochbild nein
Richtungséanderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausfihrung nein

f‘rt des Verbinders Kabeltragsys- | geschraubt
em

2 OBO | 22.06.2024



