Technisches Datenblatt
Gelenkverbinder FT

Artikelnummer: 7082126

Gelenkverbinder fur Kabelrinnen mit 35 mm Seitenhdhe.
Inklusive anteiligem Befestigungsmaterial.

. tauchfeuerverzinkt

Artikelnummer 7082126
Typ RGV 35 FT
Bezeichnung 1 Gelenkverbinder
Bezeichnung 2 fur Kabelrinne
Hersteller OBO
Dimension 35x240
Werkstoff Stahl
Oberflache tauchfeuerverzinkt
Oberflachennorm DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit 10
Mengeneinheit Stiick
Gewicht 11kg
Gewichtseinheit kg/100 St.
‘ 234 Abmessung 234 x 31
7x20 Lange 234 mm
/ Breite 23 mm
{000000¢_) 000000 e SSIT
Blechstarke 2mm
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Artikelnummer: 7082126

Ausflihrung Langsverbinder
Geeignet fir Gitterrinne nein
Geeignet fiir Kabelleiter nein
Geeignet firr Kabelrinne ja
Eeeignet fur Kabeltragsystemho- | 35 mm

e
Gelenkverbinder horizontal nein
Gelenkverbinder vertikal ja
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Verbindungsart Schraubverbinder
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