Technisches Datenblatt
Gerateeinsatzdeckel fur GES4

Artikelnummer: 7404980

Gerateeinsatzdeckel fiir Kanalunterteil AIK/U fir den Einbau eines Gerateeinsat-
zes der NenngréRe 4. Montagedffnung durch 2-mm-Alu-Blindplatte verschlos-
sen. Der Kanaldeckel wird in den Al-Seitenprofilen des Kanalunterteils festge-
schraubt. Die Deckelschrage liberragt das Kanalunterteil im 45°-Winkel.

FS bandverzinkt

Artikelnummer 7404980

Typ AIKF DG4 35075
Bezeichnung 1 Gerateeinsatzdeckel
Bezeichnung 2 fir GES4
Hersteller OBO

Werkstoff Stahl

Oberflache bandverzinkt
Oberflachennorm DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit 1

Mengeneinheit Stiick

Gewicht 541 kg
Gewichtseinheit kg/100 St.
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Artikelnummer: 7404980

Lange 400 mm
Breite 350 mm
Hoéhe 75 mm
MaR b 421 mm
o~ MaR h 72 mm
421 N
o o
0 o
o (o]
Al <
o o
205

Anzahl der Montageoffnungen 1

Ausfiihrung Deckel einseitig abgeschragt
Funktion Standard

Mit Anschlussoéffnung nein

Mit Uberstand ja

Montageéffnung quadratisch
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