Technisches Datenblatt
Tragerplatte 3 x Typ E fur Montagetrager

Artikelnummer: 7407832

Tragerplatte zur Aufnahme von drei Daten-Anschlussmodulen, Typ Corning. Ab-
messung einer Montageéffnung in mm: 22,80 x 18,00.

& CE€

‘A2 Edelstahl, rostfrei

Artikelnummer 7407832

Typ MTM 3E
Bezeichnung 1 Tragerplatte
Bezeichnung 2 mit 3 x Lochbild Typ E
Hersteller OBO

Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4301
Kleinste VK-Einheit 1

Mengeneinheit Stiick

Gewicht 2,32 kg
Gewichtseinheit kg/100 St.

Lange 72 mm
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Technisches Datenblatt
Tragerplatte 3 x Typ E fur Montagetrager

Artikelnummer: 7407832

Anschlussmdglichkeit 3 Daten-Anschlussmodulen, Typ Corning
Anzahl der einbaubaren Gerdte |3

Anzahl der Zugentlastungen 0
Ausflihrung Tragerform
Befestigungsart aufrastbar
Beschriftungsfeld nein
Bodenbelagsschutzrahmen nein
Bodenblech nein
Bodenblindig versenkbar nein
Dichtungseinbaumdglichkeit nein
Einbaudffnung fiir Aufflurtank nein
Entkoppelbar nein

Geeignet fiir Doppelbodeneinbau | ja

Geeignet fiir estrichblindigen ge- | ja
schlossenen Unterflurkanal

Geeignet fiir estrichiberdeckten | ja

Unterflurkanal

Geeignet fiir Hohlbodeneinbau | ja
Geeignet fiir Unterflurkanal ja

Mit Bodenbelagsaussparung nein
Schwerlastausfiihrung nein
Tiefe 48,6 mm
Zugentlastungsmaoglichkeit ja
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